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Rosemount™ 1208 レベルおよび流量ト
ランスミッタ

拡張式取付ブラケット



1  本ガイドについて
このガイドは、拡張式ブラケットの取り付け手順を説明します。

1.1  安全上の注意事項

安全設置および点検ガイドラインに従わない場合は、死亡または重傷に
いたる可能性があります。

設置作業は必ず資格を有する人員が実行しなければなりません。

1.2  ブラケットの穴のパターン

図 1-1: 壁面取付け用の穴のパターン

Ø 0.28 (7)

2.44 (62)

3.23 (82)

寸法はインチ (ミリメートル) で示されています。
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2  拡張式ブラケットを取り付ける

1. ブラケットをパイプ/壁に取り付けます。

パイプに：

13 mm

または

壁：
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2. 拡張式アームを取り付けます。
この段階では、ねじを完全に締めないでください。

T30

3. トランスミッタを取り付け、手で締めます。
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4. M12 ケーブルを接続します。

5. 調節可能なホルダーが適切な位置にあることを確認してくださ
い。

T30
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6. アームを下に水平位置まで折り曲げます。

7. 必要に応じてアームの長さを調整します。2 本のねじを締めま
す。

T30
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8. ブラケットの取り付けが水平であることを確認します。

アームを昇降させるには、2 本の水準ねじを調整します。2 本の
ナットを締めます。

T30 10 mm

9. 2 本のねじを締めます｡

T30
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